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0l KYOCERE

PNEU 1205 ANER-GL, PR1525, Type: UNI

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 222822 UNI
GTIN 4960664671229
Artikelklasse 25A
Beskrivelse

Udfgrelse:

Slebet udferelse. Af hensyn til markant bedre overfladekvalitet.

Bemeaerk:

Vejledende veerdier for a. = 0,3xD.

Teknisk beskrivelse

Type UNI

Antal skift/skaer 10
ISO-kode, vendeskaersplatte PNEU 1205 ANER-GL
Type PR1525
Skaeremateriale HM

Produkttype

Vendeskaersplatte til fraesning

Brugerdata
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Egnet til
Stal < 500 N/mm? egnet
Stal < 750 N/mm? egnet
Stal < 900 N/mm? egnet
Stal < 1100 N/mm? egnet
Stal < 1400 N/mm? egnet
INOX < 900 N/mm? egnet
INOX > 900 N/mm? egnet
Uni egnet
vad, maksimal betinget egnet
vad, minimal betinget egnet
tor egnet
Luft egnet

V.
200 m/min
180 m/min
180 m/min
140 m/min
140 m/min
150 m/min
140 m/min

ISO-kode
P

P
P
P
P
M
M
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