Datablad /b Hoffmann Group

WOEX 067304 F, HU7310, Type: ALU

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 232750 ALU
GTIN 4045197346674
Artikelklasse 21E
Beskrivelse

Passer til :

GARANT vendeplattekorthulsbor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.
Spantagningsstrategi: MTC
Tilspaending f: 0,1 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspeending f 0,1 mm/o

Antal skift/skaer 3

ISO-kode, vendeskaersplatte WOEX 067304 F

Type HU7310
Skaeremateriale HM
Spantagningsstrategi MTC
Produkttype Vendeskaersplatte til boring
Brugerdata
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Egnet til V. ISO-kode
Aluminiumskunststoffer egnet 350 m/min N
AIL:mlnlum (med korte o 200 m/min N
spaner)
Alu > 10% Si egnet 200 m/min N
Ti > 850 N/mm? egnet 80 m/min
vad, maksimal egnet
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