
Datablad

TextFlow 12

SEHT 1204 AFSN, HB7535, Type: UNI

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 214310 UNI

GTIN 4045197319517

Artikelklasse 21A

Beskrivelse

Bemærk:
Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.

Teknisk beskrivelse

Type UNI

ISO-kode, vendeskærsplatte SEHT 1204 AFSN

Type HB7535

Skæremateriale HM

Antal skift/skær 4

Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

Egnet til Vc ISO-kode
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Datablad

TextFlow 12

Stål < 500 N/mm² egnet 260 m/min P 

Stål < 750 N/mm² egnet 220 m/min P 

Stål < 900 N/mm² egnet 200 m/min P 

INOX < 900 N/mm² egnet 170 m/min M 

INOX > 900 N/mm² betinget egnet 150 m/min M 

Uni egnet   

våd, maksimal betinget egnet   

tør egnet   

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 08.08.2022 21:10 2/2


