Datablad /b Hoffmann Group

SOMT 120508 PDER, CU7530, Type: ST500

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 214864 ST500
GTIN 4045197610652
Artikelklasse 21A
Beskrivelse

Udfarelse:

Forstaerket plattetykkelse af hensyn til hgjeste spantagningskrav. Slidbeskyttelse som fglge af
meget moderne belaegning.

Cermet.

Bemeerk:

Vejledende veerdier for a. = 0,3xD.

Hjorneradius: 0,8 mm

Tilspaending f, pr. tand: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspaending f, pr. tand 0,2 mm

Type ST500
Hjerneradius 0,8 mm
ISO-kode, vendeskaersplatte SOMT 120508 PDER
Type CU7530
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Datablad /b Hoffmann Group

Skaeremateriale Cermet
Antal skift/skaer 4
Produkttype Vendeskaersplatte til fraesning
Brugerdata

Egnet til V. ISO-kode
Stal < 500 N/mm? egnet 270 m/min P
Stal < 750 N/mm? egnet 260 m/min P
Stal < 900 N/mm? egnet 210 m/min P
INOX < 900 N/mm? egnet 100 m/min M
vad, maksimal betinget egnet
tor egnet
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