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SPMT 09T308, HB720, Type: UNI

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 218340 UNI

GTIN 4045197608376

Artikelklasse 21A

Beskrivelse

SPMT 09T308 UNI Hjørneradius: 0,8 mm
Tilspænding fz pr. tand: 0,11 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding fz pr. tand 0,11 mm

Type UNI

Hjørneradius 0,8 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte SPMT 09T308

Type HB720

Skæremateriale HM

Plattetykkelse S 3,97 mm

Antal skift/skær 4

Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning
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