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APMT 060220 ER, HB7730, Type: GG

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 215674 GG
GTIN 4045197673770
Artikelklasse 21A
Beskrivelse

Bemaerk:

Vejledende veerdier for a. = 0,25xD. a, = 3 mm, a, o = 4 mm.

Hjerneradius: 2 mm

Tilspaending f, pr. tand: 0,08 mm

Teknisk beskrivelse

Type GG
Tilspaending f, pr. tand 0,08 mm
Hjorneradius 2mm
Serie Softcut®
ISO-kode, vendeskaersplatte APMT 060220 ER
Type HB7730
Skaeremateriale HM

Produkttype

Vendeskaersplatte til fraesning
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Brugerdata

Egnet til V. ISO-kode
GG (Q) egnet 250 m/min K
vad, maksimal betinget egnet
tor egnet
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