Datablad /% Hoffmann Group

ol KYOCERA
Borestang, stal, hgjre, Skaft-@ / plattestgrrelse: 12/07 mm

N

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 260338 12/07
GTIN 4960664579532
Artikelklasse 25U

Beskrivelse

Udfarelse:

Stremlinjeformet spankanal af hensyn til forbedret spantransport, reduceret tendens til
vibrationer, stabil bearbejdning.

Indvendig keling: ja

Skaft-@ D: 12 mm

ISO-kode holder: A12M SDUCR/L07

Indstillingsvinkel k: 93 grader

passende vendeskaersplatter: DC.. 0702..

Mindste forborings-@ D,,,: 16 mm

Midterforskydning Ls: 9,7 mm

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-@ D, 16 mm
Midterforskydning L, 9,7 mm
Vendeplatteskrue 269022 4
passende vendeskaersplatter DC..0702..
Udhaengsleengde L, 60 mm
Plattestarrelse 7 mm
ISO-kode holder A12M SDUCR/LO7
Samlet laengde L 150 mm
Spaendehgjde L, 11 mm
Indstillingsvinkel k 93 grader
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Skaft-@ D, 12 mm
Indsatstype hejre
Indv. drejedybde op til 5xD
Norm DIN 8024
Indvendig keling ja
Produkttype Borestang
Tilbehor

Spaendeskrue Type 4 269022 4

Momentskruetraeekkermed skala, skifteklingeholder Maks.

moment 500 cNm 659906 500

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8 674248 TX8
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