
Datablad

TextFlow 12

Spindelhoved ER25 ⌀ 39,9 − 70,1 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 237501

GTIN 4045197579126

Artikelklasse 29W

Beskrivelse

Udførelse:
Monobloksystemet består af et uddrejningsværktøj med integreret konus og skrues nemt på
en eksisterende ER25-spændetangspatron. Hurtig grovindstilling. Kan udvides med bro nr.
237508 til ⌀ 100,1 mm.
Anvendelse:
Tilspændingsnøjagtighed 0,01 mm i ⌀. Spindelhoved med passende ISO-vendeplatte type
CC..0602.
Leveringsomfang:
Med vendeskærsplatte nr. 260052 str. CU7010.
Reservedel:
Vendeplatteskrue nr. 237606 str. 1.
Anbefaling:
Fortrinsvis med vendeplatte nr. 237695 og 237696.
Bemærk:
Pas på skærorientering ±20° ved uddrejningscyklus.
Indvendig køling: ja

Teknisk beskrivelse

Indvendig køling ja

Produkttype Spindelværktøj

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 22.07.2022 21:12 1/2



Datablad
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Tilbehør

Bro ⌀ 69,9 − 100,1 mm 237508
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