Datablad /b Hoffmann Group

HOLEX
CCMW 097302, BUX220, Skaerkantudfarelse: M

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 265754 M
GTIN 4045197818041
Artikelklasse 22|
Beskrivelse

Udfarelse:

- Engangsudfgrelse

- Et skeer.

Bemaerk:

Yderligere vendeplatteformer, mal og hjerneradier fas pa forespgrgsel.
Type: BUX220

Skeerkantudfarelse: M

Skeeredybde a,: 0,1-0,5mm

Tilspaending f: 0,1 - 0,2 mm/o

Skaerehastighed v,, primaer anvendelse: 80 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skaerebetingelse kontinuerlig
Hjorneradius 0,2 mm
Type BUX220
Tilspeending f 0,1-0,2 mm/o
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Skeeredybde a, 0,1-0,5mm
Skaerkantudforelse M
Skaerehastighed v,, primaer anvendelse 80 -200 m/min
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Skeeremateriale CBN

ISO-kode, vendeskaersplatte CCMW 097302

Antal skift/skaer 1
Produktnavnsegenskab BUX220
Produkttype Vendeskaersplatte til drejning
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