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Håndboremaskine med 1 gear, Type: HDE13RQX

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 075210 HDE13RQX

GTIN 4002395241576

Artikelklasse 03M

Beskrivelse

Udførelse:
Milwaukee håndboremaskine −
· 13-mm-boremaskine, med 94 Nm moment.
· Elektronik med styring af omdrejningstal.
· FIXTEC spindellås til hurtigt borskift.
· Robust, komplet isoleret metalgearhus.
· QUIK-LOK-kabelhurtigskiftesystem.
Fordel:
QUIK-LOK-kabel.
Leveringsomfang:
Inklusive selvspændende borepatron i metal 1,5 − 13 mm, ekstra håndgreb, QUIK-LOK-kabel (4
m), HD-boks.

Teknisk beskrivelse

Vægt 2 kg

Maks. spiralbor-⌀ i træ 38 mm
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Producentbetegnelse HDE13RQX

Effektforbrug 950 W

Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2

Højre- / venstreløb ja

Borepatron-spændeområde 1,5 - 13 mm

Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm

Borepatronholder 1/2 tomme − 20 UNF

Omdrejningstalområde 0 - 850 min-1

Energiforsyning Med kabel

egnet til materiale Stål

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)

Produkttype Boremaskine
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