Datablad /b Hoffmann Group

mMato

Handbetjente fedtpresser, 400 g

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 083571
GTIN 4016553061340
Artikelklasse 08H
Beskrivelse

Udfarelse:

Farsteklasses industriudfgrelse (forkert smgring er udelukket) med trinlgs
stempelstangsfastgarelse. Mulighed for pafyldning med lgst fedt (indhold 500 cm’) eller patron
(indhold 400 g).

Norm:

DIN 1283

Leveringsomfang:

Inklusive panserslange og hydraulikgribemundstykke med 4 bakker.

Teknisk beskrivelse

Kontroltryk 800 bar
Arbejdstryk 400 bar
Tilslutningsgevind, slange R1/8 tommer
Indhold 4009
Produktnavnsegenskab 4009
Produkttype Fedtpresse
Tilbehor
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Datablad /% Hoffmann Group

Universalfedtpatron tilStandardfedtsprgjter Type PLUS
Panserslange med skydekobling Tilslutningsgevind 1/8
Universalfedtpatron tilStandardfedtspregjter Type UNI
Dysergr med universalmundstykke Tilslutningsgevind 1/8

Hydraulikgribemundstykke med 4 klgr Tilslutningsgevind
1/8

Hydraulikgribemundstykke med 4 klgrsafeLOCK
Tilslutningsgevind 1/8

Panserslange til hydraulikgribemundstykke med 4 klgr
Tilslutningsgevind 1/8

Dysergr med spidsmundstykke Tilslutningsgevind 1/8

083590 PLUS
083588 1/8
083590 UNI
083583 1/8

083589 1/8

083596 1/8

083586 1/8

083584 1/8
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