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mMato

Lube-Shuttle® trykluftfedtsprajte, 400 g

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 083587
GTIN 4016553037307
Artikelklasse 08H
Beskrivelse

Udforelse:

Trykluftsprajter med enhdndsbetjening og fremragende balance. Enkeltskudssystem til
optimal fedtkontrol (1 cm’/ slag), trykudveksling 1:60.

Pafyldning med Lube-Shuttle®-patroner (indhold: 400 g).

Velegnet til fedt op til NLGI-klasse 3 og meget kolde temperaturer.
Leveringsomfang:

Inklusive gummipanserslange og hydraulikgribemundstykke med 4 bakker.

Teknisk beskrivelse

Arbejdstryk 400 bar
Kontroltryk 800 bar
Tilslutningsgevind, slange R1/8 tommer
Driftsomrade trykluftforsyning 3-8bar
Produktnavnsegenskab 400 g
Produkttype Fedtpresse
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Tilbehor

Hydraulikgribemundstykke med 4 klgr Tilslutningsgevind
1/8

Dysergr med universalmundstykke Tilslutningsgevind 1/8

Hydraulikgribemundstykke med 4 klgrsafeLOCK
Tilslutningsgevind 1/8

Panserslange til hydraulikgribemundstykke med 4 klgr
Tilslutningsgevind 1/8

Panserslange med skydekobling Tilslutningsgevind 1/8
Dysergr med spidsmundstykke Tilslutningsgevind 1/8

083589 1/8

083583 1/8

083596 1/8

083586 1/8

083588 1/8
083584 1/8
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