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HOLEX

Spaendebolt Hurco 45° med pasning tetnet, Passer til konus: 40

g3

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 308802 40
GTIN 4045197644602
Artikelklasse 327
Beskrivelse

Beskrivelse:

Veerktgjsholderen spaendes fast i spindlen vha. spaendebolten pa spindlens spsendegriber.
Spaendebolte fas i forskellige udfgrelser. De udger et vigtigt bindeled mellem maskinen og
veerktgjet. Kravene til ngjagtighed, styrke og palidelighed af spaendebolte er hgje.
Anvendelse:

Til veerktgjer med konusskaft DIN 69871 /1SO 7388-1.

Bemaerk:

Teetnet — med O-Ring.

Du finder den passende speendenggle og naglevidder i eShop.

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspaendingsmoment.

Teknisk beskrivelse

Samlet laengde L 57,15 mm
Maks. tilspaendingsmoment 50 Nm
L, 32mm
Hoved-@ D, 15 mm
Gevind M M16
Passer til konusdorn med farvekode SK 40
Krave-@ D 23 mm
Passer til konus 40
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Ngglestgrrelse 19 mm
Spandebolt-standard MAS 403
Produkttype Antraeksbolte
Tilbehor

Spaendenggler til antraeksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere 308820 40
DIN 69872) passer til konusdornstgrrelse 40

Spaendenggler til antraeksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere 308825 40

DIN 69872) passer til konusdornstarrelse 40
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