Datablad /b Hoffmann Group

Stofklaebeband, salvfarvet, Breddexleengde (mmxm): 48X50

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 083600 48X50
GTIN 4042448392954
Artikelklasse 08M
Beskrivelse

Udfarelse:

tesa® 4662 duct tape her en fremragende kleebekraft ogsa pa ru og stevede underlag. Den er
vandfast, blgdt og fleksibelt. Ideel til taetning af rer og ledninger samt til arbejde pad puds og
murvaerk. Den kan let rives over med handen bade pa langs og pa tvaers.

Bemaerk:

Udlgbsdatoen pa tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for
opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Leengde 50 m
Tykkelse 0,23 mm
Producentbetegnelse duct tape 4662
Bredde 48 mm
Farve solvfarvet
Straekevne 18 %
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Datablad /% Hoffmann Group

Lager luftfugtighed
temperaturbestandig op til
Lagertemperatur
Kleebebandstype
Med liner

Bemaerk

Bemaerk

Bemaerk

Stoffinhed
Traekstyrke
Kleebemiddel

Baeremateriale

50-70%
95°C
15-35°C
enkeltsidet
nej
vandafvisende
bladt at pafere
Kan rives af med handen
27 mesh
3 N/mm
Naturgummi

Tekstil

Anvendelse Fastgarelse

Anvendelse Teetning

Anvendelse Samling

Anvendelse Fiksering

Anvendelse Emballering

Anvendelse Kleebning

Klebekraft pa stal 0,44 N/mm
Produktnavnsegenskab solvfarvet

Produkttype Klaebeband
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