
Datablad

TextFlow 12

Universallaser „autoMAGIC“, Type: 5SP

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 468465 5SP

GTIN 4007368102946

Artikelklasse 46O

Beskrivelse

Udførelse:
Krydslinje- og 5-strålelaser i ét apparat, selvnivellerende takket være et magnetisk dæmpet
pendulsystem. Impulslaserlinjer vandret og lodret, der kan aktiveres separat og sammen.
Lodlaser opad og nedad; 3 vandrette laserstråler fremad, til venstre og til højre; alle laserstråler
har en vinkel på 90° i forhold til hinanden. Låsbar til afbildning af „skrå linjer“ og til beskyttelse
ved transport.
Leveringsomfang:
Magnetisk vægbeslag med stativtilslutning, lasermåltavle, bæretaske og 3 batterier nr. 081561
str. LR6.

Teknisk beskrivelse

Højde 112 mm

Laserklasse 2M

Vægt 0,5 kg

Bredde 116 mm

Nivelleringsområde ±3 grader
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Datablad

TextFlow 12

Dybde 69 mm

Rækkevidde 30 m

Stativgevind 1/4 UNC, 5/8 UNC tommer

Producentbetegnelse 654KLP5SP

Antal medfølgende batterier 3

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6

Energiforsyning Batteridrevet

Kalibrering Pris på forespørgsel

Produkttype Universallaser

Tilbehør

Fotostativ Type 468558

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR6

081561 LR6
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