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Maleur med koncentrisk visning, Maleomrade / kabinet-@: 10/58mm
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Bestillingsdata

Bestillingsnummeret
GTIN
Artikelklasse

431950 10/58
4031452100228
46C

Beskrivelse

Udfgarelse:

Mal iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Praecisionsmaleure med metalkabinet, spaendeskaft-
@ 8 mm h6, haerdet og slebet. Skiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring. Centralviser til
1/100-mme-afleesning, sekundaerskalaens lille viser til 1-mm-afleesning.

De to visere er placeret koncentrisk for seerlig overskuelig aflaesning.

Udvendig ring med 2 indstillelige tolerancemaerker.

Specialtilbehor:

Specialfelere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering 1
Malekraft 0,7-14N
Kabinet-& 58 mm
Maleomrade 10 mm
Aflaesning pr. viseromdrejning 1T mm
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Skalaveerdi 0,01 mm
Norm DIN 878
Maleafvigelse MPE (maleomrade) 15 uym
Maleveerktgj analog
Emballage Stabil boks
Produkttype Maleure
Services

O g 00105t 001 /0001 220010
DAKkkS-kalibreringMaleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 023010 12,5

0,001 Maks. malestraekning 12,5 mm

Tilbehor

Hardmetal-faler Type 18/1
Hardmetal-foler Type 14

Stal-feler Type 18/3

Hardmetal-faler Type 18/3

Forlaenger til malefgler Leengde L 90 mm
Stal-feler Type 15

Stal-feler Type 14/20

Forlaenger til malefgler Leengde L 10 mm
Stal-feler Type 11/35

Stal-feler Type 16

Vinklet maleursholder45° Spaendelaeengde 50 mm
Hardmetal-faler Type 17

Stal-feler Type 20

Hardmetal-faler Type 2

Forleenger til malefgler Leengde L 20 mm

434910 18/1
434910 14
434900 18/3
434910 18/3
434920 90
434900 15
434900 14/20
434920 10
434900 11/35
434900 16
434917 50
43491017
434900 20
434910 2
434920 20
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Stal-feler Type 18/1

Hardmetal-faler Type 10

Stal-feler Type 13

Forlaenger til malefgler Leengde L 60 mm
Hardmetal-faler Type 18/4

Hardmetal-foler Type 11

Stal-feler Type 10

Vinklet maleursholder60° Spaendeleengde 50 mm
Vinklet maleursholder60° Spaendeleengde 25 mm
Stal-feler Type 14/30

Stal-feler Type 29/10

Stal-feler Type 18/4

Forlaenger til malefaler Leengde L 50 mm
Stal-faler Type 11

Forleenger til malefgler Leengde L 100 mm
Stal-feler Type 2

Stal-feler Type 18/5

Stal-feler Type 12

Hardmetal-foler Type 18/6

Vinklet maleursholder45° Spaendeleengde 25 mm
Stal-feler Type 29/20

Hardmetal-feler Type 16

Stal-fgler Type 17

Hardmetal-faler Type 18/2

Magnetisk bagbeklaedning til maleure til hus-& 58 mm
Stal-faler Type 24

Stal-feler Type 11/25

Stal-feler Type 14/40

Stal-feler Type 11/15

434900 18/1
43491010
434900 13
434920 60

434910 18/4
434910 11
434900 10
434918 50
434918 25

434900 14/30

434900 29/10

434900 18/4
434920 50
434900 11
434920100
434900 2

434900 18/5
43490012

434910 18/6
434917 25

434900 29/20
434910 16
43490017

434910 18/2
434835 58
434900 24

434900 11/25

434900 14/40

434900 11/15
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Rubin-feler Type 2 4349152
Forlaenger til malefgler Leengde L 30 mm 434920 30
Drejefgler 434912
Stal-feler Type 11/20 434900 11/20
Stal-feler Type 14/15 434900 14/15
Stal-feler Type 39 434900 39
Stal-feler Type 14 434900 14
Stal-feler Type 30/10 434900 30/10
Stal-feler Type 28 434900 28
Forlaenger til malefgler Leengde L 40 mm 434920 40
Forlaenger til malefgler Leengde L 80 mm 434920 80
Stal-feler Type 11/30 434900 11/30
Stal-feler Type 18/6 434900 18/6
Stal-feler Type 18/2 434900 18/2
Forleenger til malefgler Leengde L 70 mm 43492070
Forlaenger til malefgler Leengde L 15 mm 434920 15
Hardmetal-fgler Type 18/5 434910 18/5
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