Datablad /% Hoffmann Group

D mures, l lesto

Infrared temperatur- og fugtmaler, Type: 835T2

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 474022 835T2
GTIN 4029547011931
Artikelklasse 47B
Beskrivelse

Udfgarelse:

Hurtigt, preecist infraradt termometer med intuitiv og komfortabel menubetjening ved hjzelp af

ikoner og joystick.

50:1-optikken giver sikre malinger ogsa fra stor afstand. 4-punkts-laseren viser det praecise

maleomrade og forhindrer forkerte malinger.

- Automatisk tilpasningsbar emissionsgrad i forbindelse med overfladefoler nr. 474120
str. OF.

- Online-maling i forbindelse med gratis software.

- Hukommelse til 200 maleveerdier samt 20 emissionsgradvzerdier.

- Aktiverbar displaybelysning.
- Optisk og akustisk alarm ved overskridelse af graenseveerdi.

Med udvidet maleomrade op til 1500 °C.

Anvendelse:

Praecis maling op til 1500 °C fra sikker afstand.

Leveringsomfang:

Inklusive 3 batterier nr. 081561 str. LR6 og kalibreringsprotokol.

Specialtilbehor:

Malefaler nr. 474120 str. OF, software EasyClimate til gratis download.
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Teknisk beskrivelse

Optik

Fejlgraense, resterende maleomrade
Leengde

Veaegt

Maleomrade

Opl@sning, infrared

50:1
+2,0 °C/ £1 % for moms
193 mm
514 g
-10-1500 °C

0,1 (-10 til +999,9 °C); 1
(+1000 til +1500 °C) °C

Emissionsgrad, indstillelig 0,1-1
Bredde 166 mm
Hojde 63 mm
Antal medfglgende batterier 3
Artikel-nr. medfglgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
Energiforsyning Akkudrevet
Antal laserpunkter 4
Kalibrering 15
Produkttype Temperatur- og fugtmaler
Services

KalibreringInfrarad-temperaturmaler Type A 027600 A
DAKkkS-kalibreringlnfrargd-temperaturmaler Type A 027610 A
Tilbehor

Temperaturfgler type K Type OF 474120 OF
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