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Belysningsstyrkemåler, Type: 540

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 474266 540

GTIN 4029547008283

Artikelklasse 47B

Beskrivelse

Belysningsstyrkemåler 540 Måleområde: 0 - 99999 lx
Nøjagtighed: ±3 %
Længde: 133 mm
Bredde: 46 mm
Højde: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Bredde 46 mm

Nøjagtighed ±3 %

Højde 25 mm

Længde 133 mm

Producentbetegnelse 540

Måleområde 0 - 99999 lx

Antal medfølgende batterier 2
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Energiforsyning Batteridrevet

Kalibrering Pris på forespørgsel

Produkttype Belysningsstyrkemåler

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3
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