Datablad /% Hoffmann Group

HOLEX

Savklingeholder, Til savklinge-@ d1: 25mm

L

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 345510 25
GTIN 4045197698742
Artikelklasse 32X
Beskrivelse

Udfarelse:

Sejhaerdet, udvendig og indvendig @ slebet, skaftudfgrelse iht. DIN 1835 B.
Rundlgbsngjagtighed 0,01 mm. Holder via spaendepatron til freeser med borings-@ (d;) 20
eller 25 mm.

Anvendelse:

Til fastgerelse af savklinger nr. 175000 — 179820 med @ (d,) fra 20 til 100 mm og
savklingetykkelser fra 0,2 til 6 mm.

Leveringsomfang:

Holdertap, speendeskrue og mellemring.

Teknisk beskrivelse

2 d; 20 mm
@d, 8 mm

A 50 mm
ad, 13 mm
Leengde L 100 mm

Til savklinge-@ d, 25 mm
Produkttype Savklingeholder
Tilbehor
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Reserveskrue til savklingeholder Til savklinge-& d1 25 mm 345566 25

Reserveskive til savklingeholder Til savklinge-@ d1 25 mm 345561 25
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