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NC-højtryksspænder Duo Plus, Type: 125

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 360605 125

GTIN 4250364402262

Artikelklasse 34A

Beskrivelse

Udførelse:
Stabil basisenhed af GGG60, styrespor slebet og induktionshærdet.
Funktion:
Placering og fiksering af den første og anden del på de mobile bakker. Hvis der drejes videre over
låsepunktet frigøres koblingen. Trykspindelet aktiverer den mekaniske kraftoverførselsenhed.
Anvendelse:
· Kan anvendes horisontalt.
· Opspænding af 2 emner med forskellig størrelse er mulig eller opspænding af 2 ens dele.

Målforskelle ±2,5 mm (emne 1 i forhold til emne 2).
· Almindelig opspænding og grebsopspænding via bærebakker eller en kombination af

begge er mulig.
· Opspænding af 2 emner med forskellig størrelse er mulig eller opspænding af 2 ens dele.

Målforskelle ±2,5 mm.
Leveringsomfang:
4 spændejern, 3 stiftnøgler, 1 top str. 14.
Specialtilbehør:
Spændebakker nr. 361400 − 361440, 361600, 361660.
Trinlister nr. 361950, 361960, 361970.
Grebssæt nr. 361345.
Momentnøgle nr. 656050 str. 60.
Bemærk:
· Den samlede længde L forbliver uændret (minimale kollisionszoner).
· Tilbehør se nr. 360530; 360570 og nr. 361400; 361440; 361600 – 361970.
· Fastspænd altid 2 emner!
Spændekraft op til maks.: 40 kN
Moment: 40 Nm
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Vægt: 40 kg
Samlet længde L: 633 mm
Basisenhedslængde a: 530 mm
Basisenhedsbredde B: 126 mm

Teknisk beskrivelse

Længdenot 20 mm

Basisenhedsbredde B 126 mm

m 255,2 mm

Vægt 40 kg

Samlet længde L 633 mm

Farvekode til passende tilbehør Duo Plus

Type 125

Basisenhedslængde a 530 mm

Tværnot 20 mm

Spindeludragningsområde o 0 - 15 mm

s 43,2 mm

F 443 mm

g 24 mm

Basisenhedshøjde c 100 mm

Moment 40 Nm

Spændekraft op til maks. 40 kN

Serie Duo Plus

Produkttype Maskinskruestik

Tilbehør

Emnestop 360555

Emnestop, 3-dimensionalt  Type 300 360430 300

Trinbakke Mobil Til type 125 360468 125
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Emnestop, 3-dimensionalt  Type 150 360430 150
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