Datablad /% Hoffmann Group

(o

Indvendig mikrometerskrue til store maleomrader, Maleomrade: 100-900mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 427900 100-900
GTIN 4059192005894
Artikelklasse 43A
Beskrivelse

Udfgrelse:

Let rarkonstruktion, der ikke kan foldes. Fuldsteendigt haerdet og slebet malespindel.
Malefladerne er haerdede og slebet halvrunde. En maleflade kan efterjusteres. Malekaebe,
betjeningselementer og afleesningselementer matforkromede. Kan anvendes straks uden
indstillingshjaelp.

Ngjagtighed:

(4 +L/100) pm.

Leveringsomfang:

Mikrometerskruer, forlaengere nr. 427950.

Specialtilbehor:

Forlaengere nr. 427950.

Teknisk beskrivelse

Forleenger 25; 50; 100; 200; 400 mm
Maletromle-& 17,5 mm
Spindel-& 7,5 mm
Maleomrade 100 - 900 mm
Aflaesning 0,01 mm

Norm Fabriksstandard
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Maletromleinddeling 1/50 mm

Maleveerktgj analog

Emballage Stabil boks

Kalibrering S4

Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue
Services

Kalibreringlndvendige mikrometerskruer, saet

Maleomrade 100-900 mm SAE TSy

DAKkkS-kalibreringlndvendige mikrometerskruer, saet

Maleomrade 100-900 mm 020490 100-900

Tilbehar

Forleenger til indvendig mikrometerskrue Leengde 50 mm 427950 50
Forleenger til indvendig mikrometerskrue Laengde 800 mm 427950 800
Forlaenger til indvendig mikrometerskrue Laengde 100 mm 427950 100
Forleenger til indvendig mikrometerskrue Leengde 25 mm 427950 25
Forleenger til indvendig mikrometerskrue Laengde 200 mm 427950 200
Forlaenger til indvendig mikrometerskrue Laengde 400 mm 427950 400
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