Datablad /% Hoffmann Group

AMANCy

Bakke 64 mm, til T-Rex / Centro Gripp Mobil, Til type: 125

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 361222 125
GTIN 4250364400749
Artikelklasse 34A
Beskrivelse

Anvendelse:

Til opspaending af sma og mellemstore emner. Opspaending af raemner mulig ved hjalp af 2
justerbare grebsindsatser. Glatte spandeflader til opspaending af forbearbejdede emner.
Passer til :

Bevaegelige bakker til T-Rex nr. 361202 og Centro-greb 361180.

Kaebebredde b: 96 mm

Bredde, b,: 64 mm

Kaebehgjde h: 45 mm

Hgjde, h,: 14 mm

Kaebelaeengde I: 79 mm

n;:37 mm

Teknisk beskrivelse

Spaendeomrdde S2 66 — 138/ —mm
Kaebebredde b 96 mm
Bredde, b, 64 mm
Spaendeomrade S1 21 -68/22 - 144 mm
Kaebehgjde h 45 mm
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T-Rex

passer til farvekode
passer til farvekode
n,

Hgjde, h,
Kaebelaengde |

Til type
Spaendeomrade S3

Produkttype

Centro Gripp
37 mm
14 mm
79 mm
125
131 -209/137 — 286 mm
Skruestikkaebe
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