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Bandmal med rude og magnetbund, Bandleengde: 3m

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 4622153
GTIN 4045197226013
Artikelklasse 41H
Beskrivelse

Udfgrelse:

- Slagfast kunststofhus.

- Indsatte aluminiumsprofiler pa begge funktionsflader. Det giver praecise kontaktflader
til indvendig og udvendig maling.

- Aluminiumsprofiler, der er modstandsdygtige over for varme og mekanisk belastning.

- Ovnlakeret bandmal, med sort tryk. Bomberet = kan ikke knaekke, med flytbar endekrog
(tilindvendig og udvendig maling). Kontrastrig skala, slidsteerk og rustbeskyttet.

- Deling mm / mm (overkant / underkant).

- Skala med rude star i samme aflaesningsretning.

Med to kraftige magneter i bunden.

Teknisk beskrivelse

Bandbredde 16 mm
Kabinet, hgjde 63 mm
Kabinet, leengde 63 mm
Kabinet, bredde 24 mm
Bandlaengde 3m
Norm EGII
Kalibrering G1
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Produkttype Bandmal
Services
KalibreringBandmal Maks. leengde 5 m 0262405
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