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Fraesestiftsaet 8 dele, Z9 — meget grov (ikke-jernholdig/alu), HM

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 541460
GTIN 4045197679727
Artikelklasse 51D
Beskrivelse

Udfarelse:

Sortimenter med udvalgte fraesestifter i de mest gaeengse former og mal.

Skaft-&@ 6 mm.

GARANT-fraesestifter fremstilles pa de nyeste CNC-maskiner af hgjtydende hardmetaltyper med
stor sejhed og hgj skaerkantstabilitet. Skaftet bestar af stal, nar hoveddiameteren er stgrre en
skaftdiameteren - ellers af hardmetal.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer bade ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til
afgratning, kantbraekning, afpudsning og bearbejdning af svejsessmme samt overflader.
Leveringsomfang:

1 stk. af hver nr. 540709 str. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.
Skaft-@&: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Fortanding kort betegnelse Z9

Fortanding, finhedsgrad meget grov (ikke-jernholdig/alu)
Skaeremateriale HM
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Skaft-@ 6 mm

Antal fraesestifter 8
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