
Datablad

TextFlow 12

Svejse-komfortbeskyttelsesbrille uvex i-vo, Beskyttelsestrin: 5

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 096546 5

GTIN 4031101510798

Artikelklasse 04U

Beskrivelse

Udførelse:
Trendy svejsebeskyttelsesbrille med perfekt farvesyn takket være gråt glas. Bløde
komponenter på næse, pande og ører giver en pasform uden tryk. De polstrede brillestænger
kan både længdejusteres og vikles. Takket være uvex infradur plus-belægningen er glassene
dugfri på indersiden og ridsefaste på ydersiden. Fastbrænding af svejsegnister minimeres. Ny
filterteknologi giver beskyttelse mod IR- og UV-stråler (blænding).
Norm:
EN 166; EN 169
Rammeegenskab: Bøjlelængde, justerbar
Glasbelægning: ridsefast
Glasbelægning: dugfri
UV-beskyttelse: UV400
Glasmateriale: Polycarbonat
Glasmærkning: 5 W 1 FTKN

Teknisk beskrivelse

Glasmateriale Polycarbonat

Beskyttelsestrin, IR-filter 5

UV-beskyttelse UV400

Glasbelægning ridsefast

Glasbelægning dugfri
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Glasmærkning 5 W 1 FTKN

Serie i-vo

Rammemærkning W 166 FT CE

Rammeegenskab Bøjlehældning, justerbar

Rammeegenskab Bøjlepude

Rammeegenskab Bøjlelængde, justerbar

Produkttype Svejsebeskyttelsesbrille
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