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SWISS
TOOLS

HEX-elektronikskruetraekker, saet, Antal skruetraekkere: 6

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 627494 6
GTIN 7610733268702
Artikelklasse 63D
Beskrivelse

Udfgrelse:

Ergonomisk udformet flerkomponentskaft med letgdende drejelig haette (til fiksering af
pegefingerspidsen ved preaecisionsarbejde). Optimalt udformet hurtigdrejezone til hurtig,
effektiv skruning og kraftzone til overfgrsel af hgje momenter.

Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med starst mulig hardhed ved szerligt seje materialer.
Skaerenes mal er meget ngjagtige. Forniklet og forkromet overflade.

Anvendelse:

Til praecis og effektiv skruning pa elektroniske artikler. Ogsa ideel til finere indstillings- og
justeringsarbejder.

Leveringsomfang:

Inklusive praktisk stativ / vaegholder.

Leveringsomfang:

1 elektronikskruetraekker af hver nr. 627490: str. 0,89; 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3

Teknisk beskrivelse
Antal skruetraekkere 6
Drivprofil Sekskant-skruetraekker
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Kappe, drejelig

ja
Produkttype Skruetraekkere
Tilbehor
HEX-elektronikskruetraekker sekskant 2,5 mm 627490 2,5
HEX-elektronikskruetraekker sekskant 1,5 mm 627490 1,5
HEX-elektronikskruetraekker sekskant 0,89 mm 627490 0,89
HEX-elektronikskruetraekker sekskant 1,27 mm 627490 1,27
HEX-elektronikskruetraekker sekskant 2 mm 627490 2
HEX-elektronikskruetraekker sekskant 3 mm 627490 3
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