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LED-ringlys med segmentstyring

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 492230

GTIN 4045197330192

Artikelklasse 49K

Beskrivelse

Udførelse:
Neutralt hvidt lys (40 LED’er, lystemperatur 5900 K), kan dæmpes trinløst. Segmentudvalg (1/4
cirkel) og rotation (venstre/højre) til at opnå optimale kontrastforhold. Homogen belysning og
flimmerfri drift takket være jævnspænding. Diodelevetid 25000 h. ESD-bøsning til afledning
af statisk elektricitet. Robust, slank konstruktion af lyshovedet, indvendig ⌀ 66 mm, inklusive
adapter. På styreenheden er det muligt også at tilslutte en gennemlysenhed med et lysareal på
⌀ 50 mm.
Leveringsomfang:
Inklusive styreenhed, international strømforsyning (100 − 240 V) og adapter fra ⌀ 66 mm til
58 mm.
Specialtilbehør:
Tilbehørsdele adapter ⌀ 66 mm til 60 mm nr. 492232 str. 66/60, diffusor nr. 492232 str. DIFF,
polarisationsfiltersæt nr. 492232 str. FILTER, LED-gennemlys nr. 492232 str. LIGHT.
Bemærk:
Adapter til andre objektiv-⌀ (Zeiss, Leica, Nikon) fås på forespørgsel.
Ringlys-⌀: 66 mm
Ringlys, højde: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning Med kabel

Ringlys-⌀ 66 mm

Farvetemperatur 5900 K
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Ringlys, højde 25 mm

Produkttype Belysningsenhed til målemidler

Tilbehør

Tilbehør til LED-ringlys  Type FILTER 492232 FILTER

Tilbehør til LED-ringlys  Type LIGHT 492232 LIGHT

Tilbehør til LED-ringlys  Type 66/60 492232 66/60

Tilbehør til LED-ringlys  Type DIFF 492232 DIFF

Tilbehør til LED-ringlys  Type 66/58 492232 66/58

Tilbehør til LED-ringlys  Type LED 492232 LED
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