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Topnggle-saet med hult faeste og Kraftform-skaft, 7 dele

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 622455
GTIN 4013288111432
Artikelklasse 63F
Beskrivelse

Udfgarelse:

Kraftform-skaft af slagfast kunststof med integrerede blgde zoner letter overfgringen af
tilspaendingsmomentet og virker dermed skansomt pa bade haender og arme. Klinge udfart
som hult faeste, overflade nicromat forkromet. Det hule skaft muligger skruesamlinger ogsa ved
gevindstaenger, der rager ovenud.

Indhold:

1 stk. nr. 622450 af hver: Str. 5;5,5;6; 7; 8; 10; 13

Bemeerk:

<strong>BEMARK!

Der findes ogsa et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 622156</strong>

Teknisk beskrivelse

Antal nggler 7
Producentbetegnelse 395 HO/7 SM
Drivprofil Sekskant-topnegle
Produkttype Topnagle
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Tilbehor

Topnggle med hult feeste med Kraftform-skaft
Ngglestgrrelse 10 mm

Topnggle med hult faeste med Kraftform-skaft
Ngglestgrrelse 6 mm

Topnggle med hult faeste med Kraftform-skaft
Ngglestgrrelse 5 mm

Topnggle med hult feeste med Kraftform-skaft
Ngglestgrrelse 5,5 mm

Topnggle med hult faeste med Kraftform-skaft
Ngglestgrrelse 8 mm

Topnggle med hult faeste med Kraftform-skaft
Ngglestgrrelse 7 mm

Topnggle med hult feeste med Kraftform-skaft
Ngglestgrrelse 13 mm

622450 10

622450 6

6224505

622450 5,5

622450 8

6224507

622450 13
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