
Datablad

TextFlow 12

Bitsholder, 1/4 tomme Skralde, reverserbar

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 632980

GTIN 7610733233182

Artikelklasse 63D

Beskrivelse

Udførelse:
Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.
Omskifter til højre-/venstreløb med integreret midterstilling (skralde blokeret). 24 tænder, vinkel
til fornyet greb 15°.
Norm:
Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.
Passer til :
Håndbetjente indsatser.
Drivfirkant: 1/4 tommer
Hel længde: 158 mm

Teknisk beskrivelse

Hel længde 158 mm

Drivfirkant 1/4 tommer

Produkttype Topnøgle
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