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Båndmål W-Mag med magnetisk endekrog og magnetsål, Båndlængde: 5 m

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 462350 5

GTIN 4975364120366

Artikelklasse 46R

Beskrivelse

Udførelse:
Båndmål W-Mag med magnetisk husfod og magnetisk endekrog. Meget let at aflæse.
Dobbeltsidet tryk på målebåndet. Automatisk båndreturløb og båndstop. Robust kunststofhus
med aftagelig bælteclips.
Fordel:
Enkel og hurtig fastgørelse på alle metaloverflader med stærk magnet på endekrogen og
magnetskinne i husfoden. Enhåndsbetjening.
Norma: EG II
Norm: EG II
Standardi: EG II
Norme: CE II
Szabvány: EG II
Norma: EG II
Båndbredde: 25 mm
Kabinet, længde: 105 mm
Kabinet, bredde: 50 mm
Kabinet, højde: 130 mm

Teknisk beskrivelse

Båndlængde 5 m
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Kabinet, højde 130 mm

Båndbredde 25 mm

Kabinet, bredde 50 mm

Kabinet, længde 105 mm

Norm EG II

Kalibrering G1

Produkttype Båndmål i hus, kapsel, ramme

Services

Mærkning laserindgraveret Type 018940

Kalibrering Båndmål Maks. længde 5/2 m 016140 5/2

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 27.03.202018:04 2/2


