Datablad /% Hoffmann Group

Akku-slagskruemaskine, Type: M18FQID

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 074010 M18FQID
GTIN 4002395277636
Artikelklasse 03L
Beskrivelse

Udfarelse:

Robuste, kraftfulde FUEL™ akku-slagnggler med bgrsteloas POWERSTATE™ EC-motor, lang

motorlevetid og hgj energieffektivitet. Stabilt metalgearhus og ergonomisk mellemhandtag

med softgrip. Batteri-ladetilstandsindikator, LED-belysning af arbejdsomradet. Med hgjre- /

venstrelgb og elektronisk styring af omdrejningstallet. REDLINK PLUS™-elektronik —

enestaende effektstyring:

- Med systemkommunikation drevmaskine — batteri.

- Med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til laengere levetid af batteri, motor og gear.

DRIVE CONTROL™ muligger hurtigt skift mellem 4 effekttrin med forskellige omdrejningstal- og

momentindstillinger. M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex batteri-impulsskruemaskine.

- Slagveerk lejret i oliebad med FLUID-DRIVE™-teknologi til seerligt lydsvagt arbejde og
forleenget levetid.

- | effekttrin 4 drosler maskinen automatisk det ubelastede omdrejningstal, ideelt f.eks. til
pladeskruer.

Udfgrelse reklametekst:

Robuste, kraftfulde FUEL™ akku-slagnggler med bgrsteloas POWERSTATE™ EC-motor, lang

motorlevetid og hgj energieffektivitet.

Fordel:

Impulsskruemaskine med REDLINK PLUS™-elektronik.
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Leveringsomfang:

Inklusive 2 X Li-ion-batterier, lader, HD-boks, baelteclips.
Bemaerk:

Passende reservebatterier og tilbeher finder du fra nr. 073808.

Teknisk beskrivelse

Veerktajsholder, mal 1/4 tommer
Slagtal 2. trin 0-2900 min
maks. skrue-@ (8,8 — 12,9) M14
Veerktgjsholder, drevprofil HEX (E 6,3)
Producentbetegnelse M18FQID-502X
Batterispaending 18V
Passende akku, leverandgr/akkutype/spaending Milwaukee type B 18 V
Maks. vibration iht. EN 12 m/s*
Slagtal 4. trin 0-3700 min™
Maks. moment, 1. trin 40 Nm
Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Akku-kapacitet 5Ah
Veegt 1,8 kg
Typisk anvendelse Strong
Slagtal 3. trin 0-3700 min™
Type M18FQID
Slagtal 1. trin 0- 1800 min
Antal medfglgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Energiforsyning Akkudrevet
egnet til materiale Stal
Produkttype Slagnagle

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 21.02.2024 21:12 2/3



Datablad /b Hoffmann Group

Tilbehor

Batterilader Type M1218C 073840 M1218C
Li-lon system M18B5 Akku-type MB18 073816 MB18
Batterilader Type M1218FC 073840 M1218FC
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