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TextFlow 12

LED-akku-lampe 0-version uden batteri, 18 V, Type: 92604200

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 073200 92604200

GTIN 4014586882819

Artikelklasse 03G

Beskrivelse

Udførelse:
Kompakt akku-LED-lampe med drejeligt lampehoved. Kompatibelt med alle Fein 12-18 V
litium-ion-akkuer.
Leveringsomfang:
Akku-lampe uden akku og uden lader.
Bemærk:
Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073832 og nr. 073845.
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Fein type E 18 V
Producentbetegnelse: ALED 12-18V
Lysnet: 300 lm
Lysnet, trin 2: 100 lm
Antal medfølgende akkuer: 0
Batteritype: Lithium-ion
Batterispænding: 12 V

Teknisk beskrivelse

Lysnet, trin 2 100 lm
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Batterispænding 12 V

Batterispænding 18 V

Producentbetegnelse ALED 12-18V

Antal medfølgende akkuer 0

Batteritype Lithium-ion

Vægt uden batteri 130 g

Lysnet 300 lm

Energiforsyning Batteridrevet

ATEX-zone Ingen

Produktnavnsegenskab 18 V

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Fein type E 12 V

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Fein type E 18 V

Produkttype Arbejdslygte

Tilbehør

Akku lithium-ion  Akkutype, akkuspænding FE18 V 073835 FE18

Batterilader  Type FE50 073845 FE50

Akku lithium-ion  Akkutype, akkuspænding FE18 V 073837 FE18

Akku lithium-ion  Akku-type, akku-spænding FE14 V 073838 FE14

Batterilader  Type FE80 073845 FE80

Akku lithium-ion  Akku-type, akku-spænding FE18 V 073838 FE18

Akku lithium-ion  Akku-type, akku-spænding FE18 V 073836 FE18

Akku lithium-ion  Akkutype, akkuspænding FE12 V 073837 FE12

Batterilader  Type FE30 073845 FE30

Akku lithium-ion  Akku-type, akku-spænding FE12 V 073836 FE12
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