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Gaffelnggle/skralderingsnagle, Naglestgrrelse: 19mm
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Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 614800 19
GTIN 4045197160294
Artikelklasse 61B
Beskrivelse

Udfarelse:

Seenksmedet. Ring med specielt letgaende, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel pa 5° til fornyet greb.
Materiale:

Krom-vanadium-stal, matforkromet.
Nggleleengde L: 250 mm

Kaebebredde b: 40,3 mm

Kaebehgjde h,: 8,5 mm

Ringhgjde h,: 11,5 mm

Ring-@D: 34,5 mm

Skralde- momentbelastning: 325 Nm

Teknisk beskrivelse

Nggleleengde L 250 mm
Ringhgjde h, 11,5 mm
Skralde- momentbelastning 325Nm
Ring-@D 34,5 mm
Kaebehgjde h, 8,5 mm

Ngglestarrelse 19 mm

Kaebebredde b 40,3 mm
Neglestarrelse, mal metrisk
Ringstilling 0 grader
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Antal teender

Vinkel til fornyet greb

Produktionsmetode

72
5 grader

senksmedet

Materiale Krom-vanadium-stal
Overflade matforkromet
Produkttype Skruenggle
Tilbehor

Adapter til skralderingsnegle Type 3 614850 3
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