Datablad /% Hoffmann Group

Garant crio

Mobil filebaenk med 5 skuffer, kan traekkes ud i den ene side, 20x16G, Antal
skuffer: 5

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 914580 5
GTIN 4045197892300
Artikelklasse 9GT
Beskrivelse

Udfarelse:

Den mobile filebaenks stabile hus i pladestal er forsynet med 2 integrerede hylder. Sidepanelet
er med huller til at rumme tilbehgr, 0 9x9 mm i et gitter pa 37 mm. Skuffernes inderside er glat,
men alligevel egnet til underinddeling. Skufferne frigares med et frigeringsgreb integreret i
gribelisten. Skufferne kan lases centralt med stiftcylinderlas. Med hjul med rullelejer (2 drejelige
hjul med hjulbremse, 2 faste hjul). Bordplade 25 mm tyk i bambus, egnet til skruestiksmontering.
Bestykning:

Skuffefronthgjde: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger:

for hver 75 mm skuffe 1 gitterskilleveeg nr. 951510 str. 75,

for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevaeg nr. 951510 str. 125.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sglv kombineret med antracit-gra RAL 7016.

Bemeerk:

Skuffedeler nr. 951510 str. 200 passer ogsa til skuffehgjder pa 200 mm, det samme gaelder
kantliste nr. 951560 str. 200 og stik-skillevaegge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.

Du finder yderligere tilbehgr og opdelingsmateriale i gruppe 95. Passende opdelingsmateriale:
Slidskantlister nr. 951560 str. 75; str. 125 og str. 200;

gitterskillevaegge nr. 951510 str. 75; str. 125 og str. 200;
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stik-skilleveegge nr. 951721 - 951821 str. 75; nr. 951731 - 951821 str. 125 og nr. 951741 - 951821

str. 200.

Teknisk beskrivelse

Dybde 525 mm
Vaegt 64 kg
Antal skuffer &
Hgjde 900 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 400 mm
Bredde 1000 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 16
Skuffer, nytteflade i G 20x16
Konfigurator relevant ja
Skuffe/udtraekshylde, baereevne 40 kg
Skuffeudtraek (delvist/helt udtraek) 100 %
Hoffmann hulvaegsintervaller 9%9 mm

Cylinderlas Modulzr laseindsats
Produktnavnsegenskab 20x16G
Produkttype mobil filebaenk
Tilbehor

GitterskilleveeggeDybde 16G Passer til skuffefronthgjde

125 mm

GitterskilleveeggeDybde 16G Passer til skuffefronthgjde 75

mm

Hjulsaet til veerkstedsvogn og mobil filebaenk Type G

951510125

95151075

915567 G
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