Datablad /% Hoffmann Group

Jholly
FlexiSope 2 og 3 sonder til kamerahandgreb, sidevendt syn, @ 1,6 mm,
Sondelaengde: 150mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 492886 150
GTIN 2050001957115
Artikelklasse 49C
Beskrivelse

Passer til :

FlexiVision 100 med FlexiScope 3 kamerahandgreb nr. 492864.
Specialtilbehor:

Beskyttelsesror pa forespgrgsel.

Synsretning: 90 grader

Billedabningsvinkel: 75 grader

Teknisk beskrivelse

Sondeleengde 150 mm
Billedabningsvinkel 75 grader
Synsretning 90 grader
Sonde-@ 1,6 mm
Produktnavnsegenskab 1,6 mm
Produkttype Sonde
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Tilbehor

Mikro-endoskop stift Arbejdslaengde (uden objektiv)
(uden objektiv) 95 mm

Endoskop stift Arbejdsleengde (uden objektiv) 145 mm

Mikro-endoskop stift Arbejdslaengde (uden objektiv)
(uden objektiv) 185 mm

Mikro-endoskop fleksibelt Arbejdslaengde (uden objektiv)
500 mm

Endoskop stift Arbejdsleengde (uden objektiv) 355 mm

Mikro-endoskop fleksibelt Arbejdslaengde (uden objektiv)
500 mm

Endoskop stift Arbejdslaeengde (uden objektiv) 250 mm
Endoskop stift Arbejdsleengde (uden objektiv) 250 mm
Koldlyskilde LED Type FX4000

Endoskop stift Arbejdslaengde (uden objektiv) 355 mm

Mikro-endoskop stift Arbejdsleengde (uden objektiv) 160
mm

Mikro-endoskop stift Arbejdsleengde (uden objektiv) 95
mm

LED-lyskilde
Endoskop stift Arbejdsleengde (uden objektiv) 270 mm

Mikro-endoskop fleksibelt Arbejdslaengde (uden objektiv)
500 mm

492746 95

492734 145

492746 185

492758 500

492738 355

492756 500

492736 250
492738 250
492860 FX4000
492736 355

492744 160

492744 95

492846
492734 270

492754 500
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