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Elektrikerskruetraekker til ligekzerv, reduceret klinge-@, med Kraftform-skaft
isoleret, Skeerbredde b: 5,5mm
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Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 663200 5,5
GTIN 4013288192431
Artikelklasse 63H
Beskrivelse

Udfgarelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Hver enkelt skruetraekker afprgves enkeltvis i vandbad for spaendingsoverslag.

Klinger med koniske skaer, afstemt efter standardmal for skruekaerve. Isoleret,
gennemslagsfastheden for isoleringen er flere gange sa stor som den kraevede
mindsteprgvespanding iht. VDE. Hver enkelt skruetraekker kontrolleres for
spaendingsgennemslag i vandbad.

Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof med integrerede blgde zoner letter overfgringen af
momentet og skaner dermed hand og arm.

Klinge af hgjtlegeret specialstal, zinkfosfateret. Reduceret klinge-@ med integreret
beskyttelsesisolering til dybtliggende skrue- og fjederelementer (klinge-@ = isolerings-& i det
forreste klingeomrade).

Anvendelse:

Til arbejde med spaendinger op til 1000 V.

Den bedste standtid for elektrikerskruetraekkere opnas, ndr skruerne anvendes til de respektive
standardiserede skruekaerve, som de passer ngjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vaelge den rigtige
skruetraekkerstgrrelse undgar man at beskadige skruekaervene.

Teknisk beskrivelse

Skaerbredde b 5,5 mm
Klingeleengde 125 mm
Hel leengde 223 mm
Skaertykkelse a 1T mm
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