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Kabelsaks med overførsel VDE-isoleret, Hel længde: 580mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 730600 580

GTIN 4003773021797

Artikelklasse 73F

Beskrivelse

Udførelse:
Hoved med seglformede skær og overførsel i saksehoved, ben i stålrør med kunststofgreb.
Hoved poleret, greb dypisoleret op til 1000 volt i henhold til DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Anvendelse:
Til klipning af kobber- og alukabler.

Teknisk beskrivelse

Til enkeltledere 150 mm2

Til flerleder-⌀ 27 mm

Hel længde 580 mm

Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Greb dypisoleret

Aktivering mekanisk, tohånds

Materiale Ben: Stålrør

Hoved
Fræsehoved: Krom-vanadium-

elektrostål i særklasse,
sænksmedet, oliehærdet

med returfjeder nej

Skærehoved, udskiftelig ja

Produkttype Saks
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Tilbehør

Reserveknivhoved til kabelsaks Hel længde 580 mm 730610 580
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