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Standardskruetraekker til ligekzerv, med Kraftform-skaft, Skaerbredde b:
3,5mm

)

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 662200 3,5
GTIN 4013288175106
Artikelklasse 63H
Beskrivelse

Udfgarelse:

Smedede klinger, hvor skaerene er praecist afstemt til skruernes standardiserede skruekaerve.
Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof med integrerede blade zoner letter overfgringen af
momentet og skaner dermed hand og arm.

Klinge af hgjtlegeret specialstal. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk
nikkelbelagte lasertip-spidser.

Norm:

DIN 5265 Form A

Bemaerk:

Den bedste standtid for standardskruetraekkere opnas, nar skruerne anvendes til de respektive
standardiserede skruekaerve, som de passer ngjagtigt til (se tabeldelen). Ved at veelge den rigtige
skruetraekkerstgrrelse undgar man at beskadige skruekaervene.

Teknisk beskrivelse

Hel lengde 181 mm
Skaertykkelse a 0,6 mm
Skaerbredde b 3,5 mm
Klingeleengde 100 mm
Klingespids sort
Producentbetegnelse 335
Drivprofil Ligekaervskruetraekker
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Produkttype Skruetraekkere
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