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HOLEX

Rortang (let udfgrelse), Rer-@: 2tommer

O ——

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 810200 2
GTIN 4045197166999
Artikelklasse 82A
Beskrivelse

Udfarelse:

Svensk design, med brede 90° vinklede kaeber. Fuldsteendig seenksmedet med stillemgatrik, der
ikke kan blive vaek.

Materiale:

Special-veerktejsstal; sejhaerdede, induktionshaerdede kaeber.

Teknisk beskrivelse

Ror-@ 2 tommer

Hel lengde 560 mm
Spaendvidde 75,5 mm
Kaebevinkel 90 grader
Produktionsmetode helsmedet
Udfarelse, kaebe induktivt haerdet
Materiale, tang Special-veerktgjsstal
Produkttype Rer- og vandpumpetang
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