Datablad

Saet med preaecisionslaseringstaenger, 4 dele til udvendige ringe, Antal
taenger: 4

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 700142 4
GTIN 4045197524867
Artikelklasse 71A
Beskrivelse

Udfgarelse:

Greb og led smedede, spidser i specialstal, meget praecist bearbejdet; indsatte og komprimerede
i tangenheden. Tang sort, hoved slebet, greb overtrukket med kunststof.

Led med integreret abnefjeder.

Fordel:

Indsatte spidser med hgj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange hgjere standtid i
forhold til paskruede spidser.

Norm:

DIN 5254 A — fiir AuBBensicherungsringe.

Leveringsomfang:

1 1dseringstang nr. 719870 af hver str. AO; A1; A2; A3.

Anvendelse, laseringstaenger: Udvendig ring, lige

Til udvendig laserings-@: 3 - 10; 10 - 25; 19 — 60; 40 - 100 mm

Spids-<: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

Hel laengde, maksimal: 140; 140; 185; 230 mm

Teknisk beskrivelse
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Datablad

Antal taenger

Spids-&

Hel lengde, maksimal
Til udvendig laserings-&

Anvendelse, laseringstaenger

4
0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
140; 140; 185; 230 mm
3-10;10-25;19-60; 40 — 100 mm
Udvendig ring, lige

Norm DIN 5254 A
Produkttype Laseringstang
Tilbehor

Praecisionslaseringstang Type A3
Praecisionslaseringstang Type A1
Praecisionslaseringstang Type AO

Praecisionslaseringstang Type A2

719870 A3
719870 A1
719870 AO
719870 A2
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