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Vandpumpetang med klik-finjustering, sort, Hel længde: 180 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 706000 180

GTIN 4045197439536

Artikelklasse 71B

Beskrivelse

Udførelse:
Gennemstukket ledbolt (= dobbelt styring) med beskyttelse mod at klemme fingrene. Mulighed
for klik-finjustering via tryk på en fjederknap. Takkede kæber med rørudtag, selvlåsende.
Manganfosfateret overflade, polerede kæber. Ergonomisk udformede ben med skridsikkert
plastovertræk.
Norm:
DIN ISO 8976
Materiale:
Krom-vanadium-stål, sænksmedet.
Spændvidde for sekskant: 28 mm
Spændvidde for rør: 1 tommer
Antal trin, finindstilling: 10

Teknisk beskrivelse

Antal trin, finindstilling 10

Hel længde 180 mm

Spændvidde for rør 1 tommer

Spændvidde for sekskant 28 mm

Greb skridhæmmende kunststofovertræk

Overflade
manganfosfateret

overflade, polerede kæber

Norm DIN ISO 8976
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Udførelse, kæber fortandede gribekæber med kærv

Greb skridhæmmende kunststofovertræk

Materiale Krom-vanadium-stål, sænksmedet

gnistfri nej

Mulighed for klik-finjustering ja

Automatisk fastgørelse ja

Klembeskyttelse ja
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