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Universalpladesaks, Hel leengde: 280mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 767700 280
GTIN 4010220028315
Artikelklasse 73X
Beskrivelse

Udfarelse:

Saksehoved af specialstal (HRC 60), vinklet for at give en optimal bevaegelsesfrihed for
handerne. Ekstra lange skaer, der er afsat i siden, til lange, lige snit. Ben i forniklet pladestal.
Skeereydelse: Aluminium-/kobberplader med en tykkelse pa maks. 1,2 mm, standardplader pa
maks. 1,0 mm. V2A-plade pa maks. 0,8 mm.

Fordel:

Det afvinklede saksehoved garanterer en passende afstand mellem handen og det materiale, der
skal skeeres.

Anvendelse:

Specielt velegnet til gennemgadende lange snit og store radier i plader, tradfletveerk,
kunststofgitre, gulvbelaegninger, isoleringsmaterialer, laeder etc.

Teknisk beskrivelse

Leengde, skaer 64 mm
Hel leengde 280 mm
Produkttype Saks
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