Datablad /% Hoffmann Group

fetra’®

Sakselgftevogn, Beerekraft: 1000kg

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 919916 1000
GTIN 4017976068152
Artikelklasse 96D
Beskrivelse

Udfarelse:

Ramme og gafler i vridningsfri stalkonstruktion.

Hydraulisk hdandpumpe, lejret vedligeholdelsesfrit. Stabil stalrgrstreekstang med modleje til
skubning.

Infotekst:

Lefteomrade 85 — 800 mm.

Gaffelruller polyurethan @ 80 x 50 mm.

Styrehjul polyurethan @ 180 x 50 mm.

Lakering:

Gul / sort pulverlakeret.

Teknisk beskrivelse

Gaffelbredde 160 mm
Veegt 110 kg
Leengde 1540 mm
Dreje hjul, @ 18050 mm
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Bredde
Gaffelhjul-&
Materiale, gaffelhjul
Materiale, dreje hjul
Lefteomrade
Gaffelleengde
Baerekraft

Produkttype

540 mm
80x50 mm
Polyurethan
Polyurethan
85-800 mm

1165 mm

1000 kg

Sakselgftevogn
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