Datablad /% Hoffmann Group

Borestang, stal, hgjre, Skaft-@/plattestorrelse: 8/05mm
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Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 261352 8/05
GTIN 4045197941558
Artikelklasse 21T
Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder AO8F SVVCR/LO5
Plattestgrrelse 5mm
Samlet leengde L 80 mm
Halsbredde L, 6 mm
Vendeplatteskruesaet 269028 26
Midterforskydning L, 5,5 mm
Indstillingsvinkel k 72,5 grader
passende vendeskaersplatter VC..0501..
Mindste forborings-@ D, 10,2 mm
Hovedlaengde L, 15 mm
Spaendehgjde L, 7,5 mm
Nyttedybde T 3,5mm
Skaft-@ D, 8 mm
Norm Fabriksstandard
Indsatstype hgjre
Indv. drejedybde op til 3xD
Indvendig keling ja
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Anvendelse Langsgaende drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Tilbehor

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX5 674248 TX5

Momentskruetraekkermed skala, skifteklingeholder Maks.

moment 200 cNm 659957 200
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