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TY® bit-sortiment, 8 dele, 1/4 tomme C 6,3 29 mm, Antal dele: 8
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BitBuddy® 29
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Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 6741618
GTIN 4010995421366
Artikelklasse 63K
Beskrivelse

Udfarelse:

De 29 mm lange TY®-bits har med den ekstra laengde pa 4 mm i forhold til 25 mm bits en
laengere torsionszone og derfor en leengere levetid. Ideelt til kraftige bore- og slagboremaskiner.
Som fglge af opbevaringen i kunststofholderen BitBuddy® muliggares en komfortabel
enhandsbetjening med direkte fastgerelse af bittene i holderen i skruemaskinen.

Fordel:

De farvede bits er hurtige og enkle at finde og takket vaere den farvede kappe ogsa lette at finde
i morke vha. UV-lys.

Indhold:

Bits, C 6,3, til indvendig Torx®: 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX25; TX30; TX40

2 stk. i str. TX20

Universalholder: 1 stk.

Bemeerk:

Passende UV-lommelygte LED/UV finder du under nr. 081518 UV-LED.

Teknisk beskrivelse

Drivprofil Skruetraekkere til TORX®-skruer
Bit, leengde 29 mm

Antal dele 8

Produkttype Bitvaerktgj
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Tilbehor

Lommelygte LED og UVmed batteri Type UV-LED 081518 UV-LED
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