
Datablad

TextFlow 12

Topnøglesortiment 1/2 tomme 32 dele, Antal dele: 32

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 685550 32

GTIN 2050001944498

Artikelklasse 66H

Beskrivelse

Udførelse:
Kunststof-systemkuffert L-BOXX® i slagfast og stødsikkert ABS-kunststof, helt
stænkvandsbeskyttet. Den robuste klikmekanisme muliggør enkel og hurtig samling eller
adskillelse af kufferterne samt transport af flere kunststof-systemkufferter samtidig op til 40 kg.
Lågene kan klare op til 100 kg, lastkapacitet op til 25 kg.
Leveringsomfang:
Toppe, 12-kantede: 1 stk. af hver nr. 642129 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24;
27; 30; 32; 34
Skruetrækkerbits, sekskant: 1 stk. af hver nr. 643229 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-greb: 1 stk. nr. 641329 str. 295
Forlænger: 1 stk. nr. 641029 af hver str. 75; 125; 250
Kardanled: 1 stk. nr. 641629 str. 1/2
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 640025 str. 1/2
Indlæg i låg: 1 stk. nr. 693352
Opbevaring i: L-BOXX® nr. 693330 str. 102
Bemærk:
Leveres med sorteret værktøj i L-BOXX®.
Den passende rullevogn til transport af op til 5 stk. L-BOXX® str. 102 fås under nr. 693370 str. 5.
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TextFlow 12Teknisk beskrivelse

Vægt 6,6 kg

Udførelse med topnøgle

Drivfirkant 1/2 tommer

Produkttype Indsats i hårdt skum

Tilbehør

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm 642129 13

6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm 643229 6

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 8 mm 642129 8

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm 642129 27

Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm 641029 255

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm 642129 21

T-greb, 1/2 tomme Hel længde 295 mm 641329 295

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 12 mm 642129 12

Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2 641629 1/2

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 15 mm 642129 15

6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm 643229 12

Låg med indlæg, separat 693352

Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm 641029 130

Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 75 mm 641029 75

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 10 mm 642129 10

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 30 mm 642129 30

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm 642129 22

Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver Type
1/2

640025 1/2

6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm 643229 14

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm 642129 17
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6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 5 mm 643229 5

6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 4 mm 643229 4

6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 7 mm 643229 7

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm 642129 18

6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm 643229 10

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 14 mm 642129 14

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 11 mm 642129 11

6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm 643229 8

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm 642129 16

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm 642129 19

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 32 mm 642129 32

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm 642129 24

Kunststof-systemkuffert L-BOXX® tom Type 102 693330 102

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 34 mm 642129 34
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