
Datablad

TextFlow 12

Måleværktøjs-sortiment 9 dele, Antal dele: 9

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 685600 9

GTIN 2050001944542

Artikelklasse 66H

Beskrivelse

Udførelse:
Kunststof-systemkuffert L-BOXX® i slagfast og stødsikkert ABS-kunststof, helt
stænkvandsbeskyttet. Den robuste klikmekanisme muliggør enkel og hurtig samling eller
adskillelse af kufferterne samt transport af flere kunststof-systemkufferter samtidig op til 40 kg.
Lågene kan klare op til 100 kg, lastkapacitet op til 25 kg.
Leveringsomfang:
Stållineal: 1 stk. nr. 461805 str. 300
Skydelære: 1 stk. nr. 410100 str. 150
Båndmål: 1 stk. nr. 462201 str. 2,5
HM-Ridsenål lige: 1 stk. nr. 458800 str. HM
Spændingstester: 1 stk. nr. 473010
Laserafstandsmåler: 1 stk. nr. 465540 str. 60
Anslagsvinkel, nøjagtighed 2: 1 stk. nr. 452600 str. 150×100
Vaterpas: 1 stk. nr. 467010 str. 250
Tommestok i kunststof: 1 stk. nr. 466200 str. 2
Indlæg i låg: 1 stk. nr. 693352
Opbevaring i: L-BOXX® nr. 693330 str. 102
Bemærk:
Leveres med sorteret værktøj. Den passende rullevogn til transport af op til 5 stk. L-BOXX® str.
102 fås under nr. 693370 str. 5.
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Teknisk beskrivelse

Vægt 3,6 kg

Udførelse med måleværktøj

Produkttype Indsats i hårdt skum

Tilbehør

Båndmål med rude Båndlængde 2,5 m 462201 2,5

Kontaktfri spændingstester 473010

Lige hårdmetal-ridsenål Type 458800

Skydelære Måleområde 150 mm 410100 150

Vaterpasmed aktiverbar magnet Længde 250 mm 467010 250

Anslagsvinkelnøjagtighed 2 Vinkelbenlængde 150X100
mm

452600 150X100

Kunststof-systemkuffert L-BOXX® tom Type 102 693330 102

Låg med indlæg, separat 693352

Tommestok i kunststof Længde 2 m 466200 2

Laserafstandsmåler Rækkevidde 60 m 465540 60

Stållineal, bøjelig, smal, rustfrimatteret med opdeling på
bagsiden Samlet længde 300 mm

461805 300
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