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Mitutoyo

Digital skydeleere med AOS-system og skift mellem mm/tommer,

Maleomrade: 150mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 412639 150
GTIN 4946368667751
Artikelklasse 44A
Beskrivelse

Udfarelse:

- Absolut malestok, nulstilling er ikke ngdvendig - det giver en hurtigere og sikrere
maling.

- Lavt stremforbrug (20000 timers kontinuerlig brug), batterikontrolindikator.

Maleresultatet vises med letlaeselige tal (hgjde 9 mm). Det elektromagnetiske malesystem AOS

(Advanced Onsite Sensor) giver en bedre beskyttelse mod vand og stov.

Med skift mellem mm/tommer.

Med drivrulle.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehor:

Lag til batterirum nr. 412239 str. B.

Teknisk beskrivelse

Artikel-nr. medfglgende (genopladelige) batterier 081560 357
Dybdemal kantet 3,7x1,4
Drivrulle ja
Reverserbar afleesning mm / tomme
Driftstid 20000 h
Norm ISO 13385
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Maleomrade

Dybdemal tilgeengeligt
Afleesning

Kaebelaeengde

Afleesning

Antal medfglgende batterier
Talhgjde, LCD-display
Kalibrering

Energiforsyning
Maleafvigelse E MPE

Malemetode for maleapparat

0-150 mm
ja
0,01 mm
40 mm
0,0005 tommer
1
9 mm
A1
Batteridrevet
+0,02 mm

Elektromagnetisk induktiv metode

Maleveerktgj digital
Materiale Specialstal, INOX
Alle dele Heerdet
Emballage Stabil boks
Produkttype Universalskydelaerer
Services

KalibreringSkydelaere / dybdeskydelzaere. Maks.

maleomrade 200 mm 021000 200
DP:kkS—kaol|brer|ngSkydeIaere / dybdeskydelaere. Maks. 021010 200
maleomrade 200 mm

Tilbehor

Dybdelzereholder, metal med 2 skruer 412120
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357 081560 357
Lag til batterirum Type B 412239B
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