Datablad /% Hoffmann Group

HOLEX

Topngglesortiment, 1/2” firkant, tommer 20 dele, Antal dele: 20
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Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 630049 20
GTIN 4045197955982
Artikelklasse 62A
Beskrivelse

Udfarelse:

Driv- og forbindelsesdele iht. DIN 3122/ 3123. Alle dele i kunststofbokse.
Materiale:

Krom-vanadium-stal, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, 12-kantede: 15 stk. svarende til nr. 642122
str.3/8;7/16;1/2;9/16;5/8; 11/16;3/4;13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4 tomme
T-greb: 1 stk. omtrent som nr. 641320 str. 295

Forleengere: 2 stk. svarende til nr. 641020 str. 125; 250

Kardanled: 1 stk. som nr. 641620

Skralde: 1 stk. som nr. 640190

Opbevaring: Kunststofkuffert

Hgjde: 84 mm

Drivfirkant: 1/2 tommer

Nggleviddeomrade, tolvkantet topnagle: 3/8-1.1/4 tommer

Teknisk beskrivelse

Drivprofil 12-kant-topnagle
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Negleviddeomrade, tolvkantet topnagle 3/8-1.1/4 tommer
Drivfirkant 1/2 tommer
Antal dele 20
Emballage Kunststofboks
Leengde 350 mm
Bredde 302 mm
Hojde 84 mm
Produkttype Topnggle
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