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Polygriptang VDE-isoleret, Hel længde: 250mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 813851 250

GTIN 4003773082408

Artikelklasse 83D

Beskrivelse

Udførelse:
· Greb fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
· Med skala til målsikker indstilling ved siden af emnet.
· Parallelt styrede, glatte gribebakker; forkromet udførelse.
· Indgrebs-finindstilling med trykknap og spændegreb giver højt pressetryk på bakkerne.
· Slaget mellem gribefladerne muliggør efterfølgende fastgørelse efter skraldeprincippet.
· Forkromet polygriptang.
· Greb med flerkomponentovertræk.
Anvendelse:
Til arbejde med spændinger op til 1000 V.
Bemærk:
Skånebakker fås under nr. 813725.

Teknisk beskrivelse

Kæbelængde 30 mm

Spændvidde 0 - 52 mm

Hel længde 250 mm

Produkttype Polygriptang

Tilbehør
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Skånekæber til tangnøgle6 dele Størrelse 250 813725 250
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